INFORMACIO DE PRODUCTE

LINEA

5984UAP150R36-32530

EAN 4031582382518

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Roda giratoria amb fre central, total o direccional, Suport de poliamida,
coixinet de boles a precisio en el cap giratori, Espiga amb forat per acollir
barres perfilades hexagonals, versid curta. Nucli de roda de poliamida,
banda de rodolament de poliureta, amb plaques fils anti-fils, coixinet de

boles de precisid

Dades tecniques

Diametre de la roda 150 mm
Ample de la roda 15 mm
Ample de la roda 71 mm
Diametre de I'espiga 32 mm
Altura de I'espiga 51 mm
Diametre de domo 46 mm
Desplacament 47.5 mm
Diam.d. radi giratori 245 mm
Altura total 155 mm
Temperatura -10/+40°C
Norma EN_12530
Pes de la roda 1.624 kg
Radi giratori 122.5mm
Duresa de la banda de rodolament Shore D 42
Capacitat de carrega 200 kg

Cap. de carrega estatica 400 kg
Avantatges en un cop d'ull

Resisténcia a la rodadura o000 0
Soroll en moviment L N NOXO)
Desgastament 00600
Proteccié contra I'oxidacio 0000

La foto pot ser diferent de producte original
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