INFORMACE O PRODUKTU

LEVINA LIGHT

5220PJP075570-10x15

EAN 4031582492569

Otocné kolecko, Housing made of glass-filled Polyamide, zavitovy Cep s

Sestihrannym nakruzkem. Stred kolecka vyroben z polypropylénu,

Béhoun: TENTEprén (termoplasticka guma),neznackujici, protivldknovy

kryt, presné kulickové loZisko

Technické udaje

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Obrazky se mohou lisit od od skute¢ného produktu
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Structure & Mounting

Pramér kolecka 75 mm

Sitka kola 25 mm

Cep se zavitem M10x15 mm
Vyoseni 27 mm
Pfesah kolecka 129 mm
Stavebni vyska 109 mm
Teplota -10/+40°C
Standard EN_12530
Hmotnost 0.194 kg
Tvrdost béhounu Shore A 87
Dynamicka nosnost 75 kg
Vlastnosti

Valivy odpor @0 00O
Hlu€nost pohybu @0 000
Opotrebeni @0 000
Ochrana proti korozi 0000
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