INFORMACE O PRODUKTU

LINEA

5944UAP150R36-325300H155 4xM6

EAN 4031582338904

Otocné kolecko s centréini - totéIni nebo smérovym jisténim, Vidlice
vyrobena z Polyamidu, presné kulickové loZisko v otocné hlavé, Cep s

excentrickou dirou s nakruzkem, kratka verze. Stred kolecka vyroben z
polyamidu, vysoké zatizeni, kluzné uloZeni, BEhoun: polyuretan, presné

kuli¢kové loZisko TUV Std certifikovany produkt

Technické udaje

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Obrazky se mohou lisit od od skute¢ného produktu

Dimensions
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Structure & Mounting

il

Pramér kolecka 150 mm
Sitka kola 15 mm

Sitka kolecka 71 mm
Cep-@ 32 mm

Délka cepu 50 mm

Hlava kole¢ka-@ 45.5 mm
Vyoseni 47.5 mm
Pfesah kolecka 254 mm
Stavebni vyska 155 mm
Teplota -10/+40°C
Standard EN_12531
Hmotnost 1.077 kg
Polomér otaceni 127 mm
Tvrdost béhounu Shore D 42
Dynamicka nosnost 150 kg
Statickd nosnost 450 kg
Vlastnosti

Valivy odpor 0000
Hlucnost pohybu @0 00O
Opotiebeni @0 000
Ochrana proti korozi @0 000
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BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

DD C

Design Award Winner

German Designer Club

product
design award
winner

Production monitored
Type tested
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