PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5920U0I075L51-10 DOM20

EAN 4031582310962

Drejelige hjul, Gaffel af polyamid
, med snaplas. Hjulfaelg: Polyamid, Glideleje

Tekniske data

Hjul-@ 75 mm
Hjulbredde 8 mm
Hjulbredde 54 mm
Centerhul-@ 10 mm
DOM-@ 20 mm
Udladning 30 mm
Udfaldsdiameter 124 mm
Byggehgjde 77 mm
Temperaturinterval -20/+60°C
Standard EN_ 12528
Veegt 0.119 kg
Udfaldsradius 62 mm
Hjulbane hardhed Shore D 65
Belastning (dynamisk) 50 kg
Belastning (statisk) 100 kg

Egenskaber/fordele

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Illustrationen kan afvige fra originalen

Struktur og montering

Rullemodstand LN NOX®)
Kgrselsstgj @0 000
Slid 00090
Rustbeskyttelse @0 000
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