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2074PJP150R26-28545

EAN 4031582348422

Kaantopyora keskus-, kaksitoimi- tai suuntalukolla, runko puristettua
terdstd, sinkitty, sinipassivoitu, kaksoiskuulalaakeroitu kdantokeha, pyoran
akseli niitattu suojuksen kiinnitystd varten, rungon suojus polypropeenia,
variltdan harmaavalkoinen, RAL 9002, tappi tankoreiélla eri profiileille.
Pyoran keskio polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen
kumi), harmaa, jalkia jattamaton, kuulalaakeroitu

Tekniset tiedot Structure & Mounting
Pyoran halkaisija 150 mm
Pyoran leveys 32 mm
Pyoran leveys 67 mm
Pultin-@ 28 mm
Pultin pituus 96 mm
Kaulus-@ 67 mm
Ylitys 45 mm
Kaantosateen haitta 240 mm
Kokonaiskorkeus 188 mm
Lampotila -20/+60°C
Standardi EN_12530
Paino 1.098 kg
Kaantosade 120 mm
Juoksupinnan kovuus Shore A 87
Kantavuus 100 kg
Staattinen kantavuus 200 kg
Ominaisuudet
Vierintavastus L3N NOXO)
Kayttodani 0000
Hiertyminen (N N NONO)
Korroosiosuoja (N NONO)
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