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Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän etupäässä, runko puristettua
vahvaa terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kuulalaakeroitu kääntökehä,
tiivistetty, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy.  Pyörän keskiö alumiinia,
Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu

Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

Mitat

Structure & Mounting

Tekniset tiedot

  Pyörän halkaisija  200 mm 

  Pyörän leveys  50 mm 

  Pyörän leveys  94 mm 

  Laipan koko  137 x 105 mm 

  Laipan reikien keskiöt  105 x 80/75 mm 

  Laipan reikä  11 mm 

  Kaulus-Ø  94 mm 

  Ylitys  55 mm 

  Kääntösäteen haitta  310 mm 

  Kokonaiskorkeus  250 mm 

  Lämpötila  - 10 / + 60 °C 

  Standardi  EN_12532 

  Paino  3.631 kg 

  Kääntösäde  155 mm 

  Juoksupinnan kovuus  Shore A 92 

  Kantavuus  600 kg 

  Staattinen kantavuus  1200 kg 

Ominaisuudet

Vierintävastus ● ● ● ○ ○
Käyttöääni ● ● ● ○ ○
Hiertyminen ● ● ● ● ○
Korroosiosuoja ● ● ● ○ ○
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