
PRODUCT INFORMATIE

STYLEA
5920UOI075L51-10 DOM20
EAN 4031582310962

Zwenkwiel, vork van polyamide, met gat.  Wielkern van polyamide,
wielnaaf op glijlager

Foto kan afwijken van het originele product

Structuur en montageTechnische gegevens

  Wieldiameter  75 mm 

  Wielbreedte  8 mm 

  Wielbreedte  54 mm 

  Centraal gat  10 mm 

  DOM-Ø  20 mm 

  Uitlading  30 mm 

  Uitzwenking - Ø  124 mm 

  Bouwhoogte  77 mm 

  Temperatuur  - 20 / + 60 °C 

  Standaard  EN_12528 

  Eigen gewicht  0.119 kg 

  Zwenkradius  62 mm 

  Hardheid van de band  Shore D 65 

  Dyn. draagvermogen  50 kg 

  Statisch draagvermogen  100 kg 

Kenmerken

Rolweerstand ● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid ● ● ● ○ ○
Strepen ● ● ● ● ●
Roest bescherming ● ● ● ● ○
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