PRODUKTINFORMASJON

SMILES TENTE

5520PJIO50L51-10 CAT, Yellow

EAN 4031582335606

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen
(PP), Bane: TENTEprene,gra termoplastisk gummi svertefri, glidelager,

lllustrasjonen kan avvike fra originalen

Tekniske data Dimensjoner

Hjul diameter 50 mm

Hjulbredde 8,5 mm

Hjulbredde 54.3 mm

Senterhull 10 mm

Dom-@ 23 mm

Utbygg 20 mm

Svingdiameter 120 mm

Byggehgyde 71.5mm

Temperatur -10/+40°C

Standard EN_ 12528

Vekt 0.101 kg

Svingradie 60 mm Structure & Mounting

Hjulbane hardhet Shore A 87

Lastkapasitet 40 kg |

Statisk belastning 80 kg ‘
|
|
|

Funksjoner ‘
|

Rulle motstand @0 000 |

Kjgrestay (N NONO) \

Slitasje @0 00O /W

Rust skydd @0 000 ‘
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