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2074PJP150R26-28545

EAN 4031582348422

Svingbar trinse med total- eller retningslas., Husing av elforsinket
stalplate, svinglager med dobbelt hjulekrans, klinket hjulaksel for
tilpassing av deksel, deksel av husing av polypropylen (PP), RAL 9002 gra-
hvit, Tapp med schaltnock for profilstal.. Felg: Polypropylen (PP), Bane:
TENTEprene,gra termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager

Tekniske data Structure & Mounting
Hjul diameter 150 mm
Hjulbredde 32 mm
Hjulbredde 67 mm
Bolt-@ 28 mm
Boltlengde 96 mm
Dom-@ 67 mm
Utbygg 45 mm
Svingdiameter 240 mm
Byggehgyde 188 mm
Temperatur -20/+60°C
Standard EN_12530
Vekt 1.098 kg
Svingradie 120 mm
Hjulbane hardhet Shore A 87
Lastkapasitet 100 kg
Statisk belastning 200 kg
Funksjoner
Rulle motstand 0000
Kjgrestay e 000
Slitasje @0 00O
Rust skydd @0 00O
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