INFORMACIJE O PRODUKCIE

LINEA

5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155

EAN 4031582412796

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zestaw kotowy skretny z hamulcem centralnym, widelec poliamidowy,
precyzyjne tozysko kulkowe w obrotnicy. Zestaw kotowy skretny z
hamulcem automatycznym, trzpien z mechanizmem hamulca

centralnego, wykonanie krotkie . Wheel centre made of polyamide, tread r
made of polyurethane, two INOX precision ball bearings, sealed, -
washable

Wskazowka:
Zestawy kotowe zdatne do mycia muszg zostac uszczelnione w obszarze
mocowania przez producenta tézka szpitalnego.

Zestaw kotowy LINEA Safety z hamulcem pasywnym jest zaprojektowany i
przeznaczony do urzgdzen o niskim Srodku ciezkosSci (np. tozek
szpitalnych). Powoduje on, ze dane urzgdzenie automatycznie hamuje
natychmiast po zwolnieniu raczki lub dZzwigni sterujgcej. W przypadku
zastosowania do sprzetdéw o wyzej potozonym srodku ciezkosSci konieczne
jest przeprowadzenie wspdlnej oceny technicznej zgodnie z przepisami

Zdjecie moze réznic sie od oryginalnego produktu.

dotyczgcymi odpowiedzialnosci za produkt.

Dane techniczne Wymiary

Koto-@ 150 mm

Szerokos¢ kota 15 mm . ¢ ew

Szerokos¢ zestawu 71 mm E & ﬁts ET
Trzpieh-@ 32 mm ‘ In
Dtugosc trzpienia 42 mm .

Wysieg 47.5mm 3 @ ) :L
Zasieg dziatania kota-@ 254 mm = |
Wysokos¢ zabudowy 155 mm ® 451(;75 ° 7
Zakres temperatury -10/+40°C

Standard similar_EN12531

Mocowanie

Masa 1.061 kg

Promien dziatania kota 122.5 mm

Twardos¢ biezni Shore A 92 :

Nosnos¢ dynamiczna 150 kg :

Nosno$¢ statyczna 450 kg |
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Hatas zwigzany z ruchem @0 00O

Scieranie 0000

Ochrona przed rdzg 0000
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