INFORMACIJE O PRODUKCIE

LINEA

5927UA0075570-M10x15 HN EN12528

RAL7001

EAN 4031582415049

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kotem , obudowa wykonana z

poliamidu, trzpien gwintowany, nitowany, z 6-cio kgtnym tbem do
przykrecania (nad obrotnicg). . Piasta poliamidowa, bieznia

poliuretanowa, tozysko slizgowe

Dane techniczne

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zdjecie moze réznic sie od oryginalnego produktu.

Mocowanie

Koto-@ 50 mm
Szerokos¢ kota 20 mm
Szerokos¢ zestawu 43 mm
Wymiary ptytki 60 x 60 mm
Rozstaw otwordw ptytki 48/38 x 48/38 mm
Otwor ptytki 6,3 mm
Trzpien gwintowany M10x15 mm
Srednica gtéwki widelca-@ 41 mm
Wysieg 24 mm
Zasieg dziatania kota-@ 164 mm
Wysokos¢ zabudowy 69 mm
Zakres temperatury -25/-25°C
Standard EN_12530
Masa 0.197 kg
Promien dziatania kota 82 mm
Twardos¢ biezni Shore D 75
Nosnos¢ dynamiczna 50 kg
Nosnos¢ statyczna 100 kg
Zalety

tatwosc toczenia 0000
Hatas zwigzany z ruchem 0 00O
Scieranie 0000
Ochrona przed rdzg @0 000
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