INFORMACIJE O PRODUKCIE

LINEA

5940UAP150P63 RAL7015

EAN 4031582460056

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne tozysko kulkowe w
obrotnicy, ptytka mocujgca. Piasta z poliamidu, przewodzaca, bieznia z
wtryskiwanego poliuretanu, z ostonkami. Precyzyjne tozysko kulkowe,

uszczelnione.

Dane techniczne

Koto-@ 150 mm
Szerokos¢ kota 22 mm
Szerokos¢ zestawu 89 mm
Wymiary ptytki 137x105 mm
Rozstaw otwordw ptytki 105x75/80 mm
Otwor ptytki 11 mm
Srednica gtéwki widelca-@ 56 mm
Wysieg 52 mm
Zasieg dziatania kofa-@ 266 mm
Wysokos¢ zabudowy 176 mm
Zakres temperatury -20/+60°C
Standard EN_12532
Masa 1.67 kg
Promien dziatania kofa 133 mm
Twardos¢ biezni Shore A 92
Nosnos$¢ dynamiczna 150 kg
Zalety

tatwosc toczenia o000 0
Hatas zwigzany z ruchem 0000
Scieranie 0000
Ochrona przed rdzg @0 000

Zdjecie moze réznic sie od oryginalnego produktu.
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