INFORMACIJE O PRODUKCIE

LINEA

5946USC150R36-325300H155 4xM6

EAN 4031582360073

Zestaw kotowy skretny z hamulcem centralnym, widelec poliamidowy,
precyzyjne tozysko kulkowe w obrotnicy, trzpien z mechanizmem hamulca

centralnego, wykonanie krotkie . piasta kota z poliamidu,

elektroprzewodzgace, bieznia z poliuretanu, precyzyjne tozysko kulkowe,

nierdzewne, zmywalne Produkt z certyfikatem TUV Siid.

Wskazdéwka:

Zestawy kotowe zdatne do mycia muszg zostac uszczelnione w obszarze

mocowania przez producenta tézka szpitalnego.

Dane techniczne

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zdjecie moze réznic sie od oryginalnego produktu.
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Mocowanie
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Koto-@ 150 mm
Szerokos¢ kota 15 mm
Szerokos¢ zestawu 71 mm
Trzpien-@ 32 mm
Dtugosc trzpienia 50 mm
Srednica gtéwki widelca-@ 45.5 mm
Wysieg 47.5 mm
Zasieg dziatania kota-@ 254 mm
Wysokos¢ zabudowy 155 mm
Zakres temperatury -10/+40°C
Standard EN_12531
Masa 1.134 kg
Promien dziatania kota 127 mm
Twardosé biezni Shore D 42
Nosnos¢ dynamiczna 150 kg
Nosnos¢ statyczna 450 kg
Zalety

tatwosc toczenia o000 0
Hatas zwigzany z ruchem @0 00O
Scieranie 0000
Ochrona przed rdzg @0 000
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Mocowanie

DD C

Design Award Winner

German Designer Club

product
design award
winner

Production monitored
Type tested
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