INFORMACIJE O PRODUKCIE

LINEA

5941XSC125P51 RAL9S002

EAN 4031582353273

Zestaw obrotowy z blokadg kierunku jazdy, widelec poliamidowy,

precyzyjne tozysko kulkowe w obrotnicy, ptytka mocujgca. Piasta kota
wykonana z Poliamidu, elektroprzewodzace, bieznia z poliuretanu, wraz z

ostonkami, precyzyjne tozysko kulkowe, nierdzewne.

Dane techniczne

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Zdjecie moze réznic sie od oryginalnego produktu.

Mocowanie

Koto-@ 125 mm
Szerokos¢ kota 20 mm
Szerokos¢ zestawu 82 mm
Wymiary ptytki 95 x 70 mm
Rozstaw otwordw ptytki 75 x 50 mm
Otwor ptytki 11 mm
Srednica gtéwki widelca-@ 52 mm
Wysieg 40 mm
Zasieg dziatania kofa-@ 258 mm
Wysokos¢ zabudowy 148 mm
Zakres temperatury -10/+40°C
Standard EN_12530
Promien dziatania kota 129 mm
Twardosé biezni Shore A 92
Nosnos¢ dynamiczna 130 kg
Nosnos¢ statyczna 260 kg
Zalety

tatwosc toczenia o000 0
Hatas zwigzany z ruchem @0 00O
Scieranie 0000
Ochrona przed rdzg @0 000
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