INFORMATII DESPRE PRODUS

STYLEA

5920U0I075L51-10 DOM20

EAN 4031582310962

Roatd pivotanta, batiu din poliamida, cu alezaj innecat pentru fitinguri de

mobilier. Roatd din poliamida, rulment plan (bucsa antifrictiune)

Date Tehnice

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Picture may differ from original product

Structure & Mounting

Diametrul rotii 75 mm
Ldtimea rotii 8 mm
Latimea rotii 54 mm
Alezaj central 10 mm
Diametru guler 20 mm
Deviatie de la ax 30 mm
Diametrul de pivotare 124 mm
Tnaltime totald 77 mm
Temperatura -20/+60°C
Standard EN_ 12528
Greutate 0.119 kg
Raza de pivotare 62 mm
Rigiditatea suprafetei de rulare Shore D 65
Sarcina dinamica 50 kg
Sarcina statica 100 kg
Advantages at a glance

Rezistentd la rulare 0 00O
Zgomot de miscare L N NOXO)
Uzare 0000
Protectie impotriva ruginii 0000
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