
INFORMAȚII DESPRE PRODUS

2074PJP150R26-28S45
EAN 4031582348422

Role pivotante cu blocare totală sau pe direcţie, centralizată, furcă din
tablă din oţel, ambutisată, zincat-cromată, cap pivotant cu rulment cu bile
duble, ax nituit pentru ataşare aparător, apărător din polipropilenă, RAL
9002 alb-gri, bolţ cu alezaj pentru ţeavă profil.  Jantă din polipropilenă,
suprafaţă de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic),
non-marking, apărător, rulment de precizie

Picture may differ from original product

Structure & MountingDate Tehnice

  Diametrul roţii  150 mm 

  Lățimea roții  32 mm 

  Lăţimea roții  67 mm 

  Diametru bolţ  28 mm 

  Lungime bolţ  96 mm 

  Diametru guler  67 mm 

  Deviaţie de la ax  45 mm 

  Diametrul de pivotare  240 mm 

  Înălţime totală  188 mm 

  Temperatura  - 20 / + 60 °C 

  Standard  EN_12530 

  Greutate  1.098 kg 

  Raza de pivotare  120 mm 

  Rigiditatea suprafeţei de rulare  Shore A 87 

  Sarcină dinamică  100 kg 

  Sarcină statică  200 kg 

Advantages at a glance

Rezistenţă la rulare ● ● ● ○ ○
Zgomot de mişcare ● ● ● ○ ○
Uzare ● ● ● ○ ○
Protecţie împotriva ruginii ● ● ● ○ ○
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