INFORMACIJE O PROIZVODU

SMILES

5520PJIO50L51-10 CAT, Yellow

EAN 4031582335606

Obrtni tocki¢, Kuciste napravljeno od poliamida, "slepa" rupa za

namestajske nastavke. Telo tocka od polipropilena, Omotac: TENTEprene

(termoplasticna guma), siva - ne ostavlja trag, obican lezaj

Tehnicki podaci

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Picture may differ from original product

Dimensions

Precnik tocka. 50 mm
Sirina gazista. 8,5 mm
Sirina tocka 54.3 mm
Centralna rupa. 10 mm
Kupola -@ 23 mm
Dislokacija 20 mm
Otpor okretanju. 120 mm
Sveukupna visina. 71.5 mm
Temperatura -10/+40°C
Standard EN_ 12528
Tezina 0.101 kg
Radijus okretanja 60 mm
Tvrdoca omotaca Shore A 87
Dinamicka nosivost. 40 kg
Staticka nosivost. 80 kg
Advantages at a glance

Otpor okretanju 0 00O
Buka pri okretanju @0 000
trenje , habanje @0 00O
zastita od korozije @0 000
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