
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LEVINA LIGHT
5220PJP100S70-10X25/11X29.1
EAN 4031582492330

Поворотний ролик, Housing made of glass-filled Polyamide, нарізний
стержень з шестигранним вирізом.  Центр колеса із поліпропілену,
протектор: ТЕНТЕпрен (термопластична гума), сірий без маркування,
прецизійний кульковий підшипник

Picture may differ from original product

DimensionsТехнічні характеристики

  Діаметр колеса  100 MM 

  Ширина колеса  32 MM 

  Нарізний стержень  10X25 MM 

  зсув  36 MM 

  Зчеплення шарніру  172 MM 

  Загальна висота  146.3 MM 

  Температура  - 10 / + 40 °C 

  Стандарт  EN_12530 

  радіус повороту  86 MM 

  Міцність покришки  Міцність за Шором A 87 

  Вантажопідйомність  82 кг 

  допустиме навантаження  (статичне)  0 кг 

Advantages at a glance

Характеристики обертання ● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні ● ● ● ● ○
Тертя ● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії ● ● ● ● ○
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